
Blok przyłączeniowy
CPX-M-AB-4-M12X2-5POL-T
Numer produktu: 2639560

Karta danych

Cechy Wartość

Waga produktu 110 g
Stopień ochrony IP65
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo 0 - Brak obciążenia korozyjnego
Zgodność z LABS VDMA24364-B2-L
Informacja o materiałach Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał obudowy Aluminiowy odlew ciśnieniowy
Dodatkowe funkcje Ekranowanie tylko gwintu metalowego
Przyłącze elektryczne 4x gniazdo wtykowe

5-pin
Kodowanie A
M12X1
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