
Wskaźnik ciśnienia
OH-22-RT
Numer produktu: 4131

Karta danych

Cechy Wartość

Pozycja montażu dowolny
Ciśnienie robocze 1.4 bar...8 bar
Medium robocze Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je

kontynuować)
Zgodność z LABS VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medium -10 °C...45 °C
Temperatura otoczenia -10 °C...45 °C
Waga produktu 25 g
Typ mocowania Montaż na panelu przednim w otworze o Ø22,5
Przyłącze pneumatyczne G1/8
Informacja o materiałach Zgodność z dyrektywą RoHS

2025-02-13 – Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia - Festo SE & Co. KG 1/1


