
Element obsługowy
VAOH-P15-H13
Numer produktu: 5196471

Karta danych

Cechy Wartość

Skok 20 mm
Ø tłoka 50 mm
Pozycja montażu dowolny
Sygnalizacja położenia do wyłącznika zbliżeniowego
Ciśnienie robocze 1 bar
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo 2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS VDMA24364-strefa III
Waga produktu 1350 g
Przyłącze pneumatyczne 1 G1/8
Informacja o materiałach Zgodność z dyrektywą RoHS
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