
Szybkozłączka
CK-1/2-PK-9
Numer produktu: 546069

Karta danych

Cechy Wartość

Średnica nominalna 9 mm
Rodzaj uszczelnienia części z gwintem Pierścień uszczelniający
Pozycja montażu dowolny
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je

kontynuować)
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo 2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS VDMA24364-B1/B2-L
Przyłącze pneumatyczne 1 Gwint zewnętrzny G1/2
Przyłącze pneumatyczne 2 do końcówki nasadkowej o średnicy wewn. 9 mm z nakrętką
Materiał obudowy Aluminium

anodowany
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