
Płyta zaślepka
VABB-L1-10-W
Numer produktu: 566495

Karta danych

Cechy Wartość

Szerokość modułu 10.5 mm
Ciśnienie robocze -0.09 MPa...1 MPa

-0.9 bar...10 bar
Certykacja RCM Mark

c UL us - Recognized (OL)
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo 2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS VDMA24364-B1/B2-L
Waga produktu 24 g
Informacja o materiałach Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał płyty zaślepki PA
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