
Zawór
VOFC-L-M52-M-N14-FN
Numer produktu: 8122931

Karta danych

Cechy Wartość

Ciśnienie robocze 0.25 MPa...0.8 MPa
2.5 bar...8 bar
36.25 psi...116 psi

Stopień ochrony IP65
Ochrona przeciwwybuchowa Strefa 1 (ATEX)

Strefa 2 (ATEX)
Strefa 21 (ATEX)
Strefa 22 (ATEX)

Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo 4 - wyjątkowo silne obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS VDMA24364-strefa III
Informacja o materiałach Zgodność z dyrektywą RoHS
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