
Kątownik mocujący
VMPA-BG-VPPM-VABF
Numer produktu: 8161011

Karta danych

Cechy Wartość

Pozycja montażu dowolny
Odporność na drgania Test odporności podczas transportu przy drganiach o stopniu

intensywności 2 wg FN 942017-4 i EN 60068-2-6
Odporność na wstrząsy Test odporności na wstrząsy o stopniu intensywności 2 wg FN 942017-5

i EN 60068-2-27
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo 1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS VDMA24364-B1/B2-L
Znamionowy moment dokręcenia 1.5 Nm
Tolerancja znamionowego momentu dokręcenia ± 10%
Waga produktu 17 g
Informacja o materiałach Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał kątownika mocującego Stal ocynkowana
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