
cabo com conector 
KMYZ-4-24-0,5
Código da peça: 185519
Produto a ser descontinuado

1 / 101/07/2017 – Sujeito a alterações – Festo AG & Co. KG

Produto será descontinuado. Disponível até 2018. Produto alternativo 
no Support Portal.

Ficha técnica

Característica Valor

Autorização Germanischer Lloyd
Tipo de fixação na válvula solenóide com parafuso autocortante
Posição de instalação Nos dois lados
Peso do produto 10 g
Conexão elétrica Cabo

Soquete angular
design quadrado, MSZB

Faixa de tensão operacional c.c. 3 ... 36 V
Tensão operacional nominal c.c. 24 V
Conexão de aterramento não disponível
Comprimento do cabo 0,5 m
Estrutura do cabo 2x0,35
Classe de proteção IP50
Temperatura ambiente -10 ... 50 °C
Observações sobre material Conforme RoHS
Informação sobre material, revestimento do cabo PVC
Informação sobre material, corpo PA
Informação sobre material, conectores bronze


