
Priza cu cablu 
KMYZ-4-24-0,5
Cod: 185519
Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie
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Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 
2018. Vezi Support Portal pentru produse alternative.

Fisa tehnica
Caracteristica valoare

Aprobare Germanischer Lloyd
tip fixare Pe ventil magnetic cu surub autofiletant
pozitie instalare Oricare
Greutate produs 10 g
Conectare electrica cablu

Priza in unghi
design patrat MSZB

Domeniul tensiunilor de operare DC 3 ... 36 V
Tensiune nominala de operare DC 24 V
Conexiunea conductorului  de protectie nu este disponibil
Lungimea cablului 0,5 m
Structura cablului 2x0,35
Tip de protectie IP50
Temperatura mediului -10 ... 50 °C
Indicatie material conform RoHS
Informatii referitoare la material pentru invelis de cablu PVC
Informatii referitoare la material pentru carcasa PA
Informatii material conectori Bronz


