
priza cu cablu 
KMY-1-24-0,5
Cod: 34347
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pentru electroventile JMYH, MYH, MOYH, JMZH, MZH, MOZH.

Fisa tehnica
Caracteristica valoare

pozitie instalare oricare
tensiune nominala de operare DC 24 V
temperatura mediului 5 ... 50 °C
lungimea cablului 0,5 m
informatii referitoare la material pentru carcasa PA

POM
informatii referitoare la material pentru invelis de cablu PVC
informatii material conectori bronz


