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1 / 101.07.2016 – Объект, подлежащий уточнению – Festo AG & Co. KG

для входов, длина 1 м, с прямым штекером и прямой розеткой.

Таблица данных

Характеристика Значение

Диапазон рабочего напряжения АС <= 60 V
Диапазон рабочего напряжения DC <= 75 V
Допустимая нагрузка по току 4 A
Класс защиты IP65
Температура окружающей среды -25 ... 85 °C
Электрическое подключение Прямой разъем / прямая розетка

M8x1 / M8x1
3-пин /3-пин

Структура кабеля 3x0,25
Длина кабеля 1 m
Цвет оплетки кабеля Серый
Информация о материале, оплетка кабеля PUR


