
L-prípojka
LJK-1/8-I/I
Číslo dielu: 151784

Údajový list

Charakteristický znak Hodnota

Montážna poloha ľubovoľná
Prevádzkový tlak -0.95 bar...8 bar
Prevádzkové médium Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Zhoda s LABS VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia -10 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku 25 g
Upevnenie prísavky G 1/8
Prípoj vákua G1/8
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