
Optický kábel
SOEZ-LLG-SE-0,5-M4
Číslo dielu: 165357

Údajový list

Charakteristický znak Hodnota

Metóda merania Jednosmerná optická brána
Optický kábel

Teplota okolia -20 °C...160 °C
Veľkosť M4
Hmotnosť výrobku 46 g
Materiál telesa Mosadz

pochrómované
Rozsah nastavenia hornej hranice 280 s
Teplota okolia, mobilná montáž -20 °C...120 °C
Druh krytia IP54
Zhoda s LABS VDMA24364-B2-L
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