
Zásuvka
MSSD-ZBZC
Číslo dielu: 185521

Údajový list

Charakteristický znak Hodnota

Klasikácia Maritime pozri certikát
Spôsob upevnenia na elektromagnetickom ventile so samoreznou skrutkou
Montážna poloha ľubovoľná
Hmotnosť výrobku 11 g
Elektrický prípoj Zásuvka
Rozsah prevádzkového napätia DC 3 V...36 V
Menovité prevádzkové napätie DC 24 V
Prúdová zaťažiteľnosť 1 A
Menovitý prierez vodiča 0.22 mm²...0.34 mm²
Druh krytia IP50
Teplota okolia -10 °C...50 °C
Zhoda s LABS VDMA24364-B2-L
Pokyny k materiálu V zhode s RoHS
Stupeň znečistenia 2
Trieda odolnosti proti korózii KBK 1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Materiál telesa PA
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