
Tesniaca vložka
VAVC-Q2-M22U-25-N
Číslo dielu: 3970092

Údajový list

Charakteristický znak Hodnota

Menovitá šírka DN 25
Zhoda s LABS VDMA24364-B2-L
Skladovacia teplota 5 °C...20 °C
Pokyny k materiálu V zhode s RoHS
Materiál uzatváracieho prvku NBR
Materiál nádobky PA6
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