
Elektromagnetický ventil
MFHB-2-1/4-B
Číslo dielu: 546064

Údajový list

Charakteristický znak Hodnota

Funkcia ventilu 2/2 zatvorený monostabilný
Spôsob ovládania elektrický
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343) 600 l/min
Pneumatický pracovný prípoj G1/4
Prevádzkové napätie cez elektromagnetickú cievku, objednáva sa samostatne
Prevádzkový tlak 2 bar...8 bar
Konštrukcia Tanier-sedlo
Spôsob návratu do základnej polohy mechanická pružina
Druh krytia IP65
Menovitá šírka 7 s
Montážna poloha ľubovoľná
Pomocné ručné ovládanie s aretáciou
Čas vypnutia 23 ms
Čas zapnutia 12 ms
Trieda odolnosti proti korózii KBK 2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média -10 °C...60 °C
Teplota okolia -5 °C...40 °C
Hmotnosť výrobku 575 g
Prípoj odvetrania riadiaceho tlaku 84 M5
Pneumatický prípoj 1 G1/4
Pneumatický prípoj 2 G1/4
Materiál tesnení NBR
Materiál telesa Hliník
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