
Predsadená šošovka
SASF-L1-LS2-M4
Číslo dielu: 552831

Údajový list

Charakteristický znak Hodnota

Trieda odolnosti proti korózii KBK 1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS VDMA24364-B2-L
Druh krytia IP66
Teplota okolia -30 °C...150 °C
Uťahovací moment -0.2 Nm...0.6 Nm
Hmotnosť výrobku 0.7 g
Funkcia šošovky Zaostrenie

Priemer svetelnej škvrny 0,7mm pri vzdialenosti 10 mm
závislé od optického kábla

Materiál telesa Hliník
eloxovaný
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