
Upevnenie
SAMH-G3-Q
Číslo dielu: 553569

Údajový list

Charakteristický znak Hodnota

Tvar pre rybinovú drážku
Teplota okolia -10 °C...60 °C
Spôsob upevnenia s priechodným otvorom
Max. uťahovací moment 3 Nm
Hmotnosť výrobku 10 g
Materiál telesa Hliníková tvárna zliatina
Trieda odolnosti proti korózii KBK 0 - žiadne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS VDMA24364-B2-L
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