
Plastová hadica
PLN-.-U
Číslo dielu: 567449

Údajový list

Charakteristický znak Hodnota

Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty -0.095 MPa...0.7 MPa
-0.95 bar...7 bar
-13.775 psi...101.5 psi

Prevádzkový tlak závislý od teploty -0.095 MPa...1.4 MPa
-0.95 bar...14 bar
-13.775 psi...203 psi

Poznámka k prevádzkovému tlaku Voda: max. 0,6 MPa pri 0 - 50 °C
Prevádzkové médium Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:-:-]

Voda (kvapalná, bez ľadu)
Zhoda s LABS VDMA24364-B2-L
Vhodnosť pre potravinárstvo pozri podrobnejšie informácie o materiáli
Teplota okolia -22 °F...178 °F
Farba modrá

hnedá
žltá
zelená
prírodné
červená
čierna
strieborná
biela

Pokyny k materiálu V zhode s RoHS
Materiál hadice PE
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