
Držiak tlmiča nárazov
DAYP-L8-40
Číslo dielu: 8069008

Údajový list

Charakteristický znak Hodnota

Veľkosť 40
Montážna poloha ľubovoľná
Trieda odolnosti proti korózii KBK 1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia 0 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku 560 g
Spôsob upevnenia s priechodným otvorom
Pokyny k materiálu V zhode s RoHS

bez medi
Materiál dorazov Nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ
Materiál skrutky dorazu Oceľ, pozinkovaná
Materiál matice Pozinkovaná oceľ
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