
Označovací štítok
ASLR-L-X4-612-P240
Číslo dielu: 8087174

Údajový list

Charakteristický znak Hodnota

Veľkosť 6x12,5 mm
Pokyny na použitie Potlač možná na rámoch a ako dvojitý štítok
Tvar Vyhotovenie X4
Označenie na strane zákazníka
Označovacia plocha 4,9 mm x 11,4 mm
Popisovacia technika Tlačiarne rmy PHOENIX CONTACT ako napr. THERMOMARK, BLUEMARK

alebo TOPMARK
Označovací prvok Označenie prístroja a miesta

Samostatná montáž
Veľkosť balenia 24
Informácia o veľkosti balenia 10 rámčekov po 24 kusoch
Test na požiarnu odolnosť UL94 V-0
Zhoda s LABS VDMA24364-B2-L
Skladovacia teplota -40 °C...85 °C
Teplota okolia -40 °C...85 °C
Hmotnosť výrobku 0.1 g
Spôsob upevnenia ručne vtlačitelné
Farba biela
Pokyny k materiálu V zhode s RoHS
Materiál štítka PC
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