
Ventil s tipko
F-3-M5
Številka dela: 4452

Podatkovni list

Značilnost Vrednost

Ventilska funkcija 3/2, zaprt, monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343) 80 l/min
Pnevmatični delovni priključek M5
Delovni tlak -0.9 bar...8 bar
Način vračanja mehanska vzmet
Način krmiljenja neposredno
Skladnost z LABS VDMA24364-B1/B2-L
Teža izdelka 235 g
Pnevmatični priključek 1 M5
Pnevmatični priključek 2 M5
Pnevmatični priključek 3 M5
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