
Instalacijski komplet
MKRP-3
Številka dela: 533634

Podatkovni list

Značilnost Vrednost

Velikost 3
Najmanjši polmer upogibanja 75 mm
Razred korozijske odpornosti KBK 2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice 0 °C...60 °C
Teža izdelka 160 g
Material adapterja Jeklo
Material protimatice Medenina

nikljan
Material reducirke Medenina

nikljan
Material gibke cevi PA
Material zaščitne gibke cevi PA
Material navojnega priključka PA
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