
Vtičnica
NTSD-GD-9-M12-5POL-RK
Številka dela: 538999

Podatkovni list

Značilnost Vrednost

Električni priključek 5-polni
Vtič, raven/vijačna sponka

Tokovna obremenljivost 3 A
Dovoljen premer kabla 6 mm...8 mm
Prečni prerez priključka 0.75 mm²
Stopnja zaščite IP67
Temperatura okolice -40 °C...85 °C
Napotek glede materialov V skladu z RoHS
Material ohišja PA
Barva ohišja črna
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