
Pihalna šoba
LPZ-RG-150-B
Številka dela: 565317

Podatkovni list

Značilnost Vrednost

Skladnost z LABS VDMA24364 – cona III
Raven zvočnega tlaka 90 dB(A)
Temperatura okolice -10 °C...50 °C
Pnevmatični priključek zunanji navoj M12x1,25
Napotek glede materialov V skladu z RoHS
Material ohišja Medenina

nikljan
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