
Priključni blok
CPX-AB-1-7/8-DN
Številka dela: 571052

Podatkovni list

Značilnost Vrednost

Dimenzije Š x D x V 65,5 mm x 30,5 mm x 62 mm
Način pritrditve s prehodno izvrtino
Teža izdelka 205 g
Temperatura okolice -5 °C...50 °C
Temperatura skladiščenja -20 °C...70 °C
Stopnja zaščite IP65

IP67
Razred korozijske odpornosti KBK 2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS VDMA24364-B2-L
Napotek glede materialov V skladu z RoHS
Material ohišja gnetna aluminijeva zlitina
Vmesnik področnega vodila Sub–D, 9 polov, doza
Električni priključek 5-polni

Okrogli vtični spojnik 7/8"
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