Pnevmaticni ventil
VUWS-25

Stevilka dela: 8022015
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Podatkovni list

Znacilnost

Vrednost

FESTO

Ventilska funkcija

2 x 3/2, zaprt, monostabilen

2 x 3/2, odprt, monostabilen

2 x 3/2, odprt/zaprt, monostabilen
3/2, zaprt, monostabilen

3/2, odprt, monostabilen

5/2, bistabilen

5/2, monostabilen

5/3, prezrafevan

5/3 odzralevan

5/3, zaprt

Nacin upravljanja

pnevmati¢no

Velikost ventila

26.5 mm

Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)

1000 |/min...1300 |/min

Pnevmaticni delovni prikljucek

G1/4
1/4 NPT
QS-6
QsS-8
QS-10
QS-1/4
Qs-5/16
Qs-3/8

Delovni tlak

-0.9 bar...10 bar

Konstruktivna zgradba

batni drsnik
KroZnikast sedeZ

Nacin vraanja

mehanska vzmet
pnevmati¢na vzmet

Odobritev

¢ UL us — Recognized (OL)

Funkcija iztekajoCega zraka

z moznostjo dudenja

Nacelo tesnjenja mehko
PoloZaj vgradnje poljubno
PomozZno ro¢no upravljanje brez

Nacin krmiljenja neposredno

Protieksplozijska zasCita

UpoStevajte napotek v potrdilu.
cona 1 (ATEX)

cona 2 (ATEX)

cona 21 (ATEX)

cona 22 (ATEX)

Delovni medij

Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
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Znacilnost

Vrednost

Napotek glede delovnega/krmilnega medija

mozno delovanije z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)

Razred korozijske odpornosti KBK

2 —zmerna korozijska obremenitev

Skladnost z LABS

VDMA24364-B1/B2-L

Razred Cistih prostorov

Razred 6 v skladu z ISO 14644-1

Krmilni medij

stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010[7:4:4]

Nacin pritrditve

na prikljuéno letev
s prehodno izvrtino
izbirno:

Prikljucek dihalne odprtine

ni zajet

Napotek glede materialov

V skladu z RoHS

Material ohiSja

aluminijeva tlacna litina
lakirano

Material vijakov

jeklo, pocinkano
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