
Napisna plošča
ASLR-L-X4-612-P240
Številka dela: 8087174

Podatkovni list

Značilnost Vrednost

Velikost 6 x 12,5 mm
Napotek za uporabo Možnost tiskanja na okvir in na voljo kot dvojna ploščica
Zasnova Izvedba X4
Označevanje od stranke
Površina označevanja 4,9 mm x 11,4 mm
Označevalna tehnika Tiskalnik proizvajalca PHOENIX CONTACT, npr. THERMOMARK,

BLUEMARK ali TOPMARK
Označevalni element označevanje naprav in mest

posamezna montaža
Velikost posode 24
Napotek glede velikosti posode 10 okvirjev s po 24 kosi
Požarni preskus UL94 V-0
Skladnost z LABS VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja -40 °C...85 °C
Temperatura okolice -40 °C...85 °C
Teža izdelka 0.1 g
Način pritrditve možnost ročnega vtisnjenja
Barva bela
Napotek glede materialov V skladu z RoHS
Material ploščice PC
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