
Elektromagnetni ventil
MFH-3-1/8-SEU
Broj dela: 11121

Tehnički list

Karakteristika Vrednost

Funkcija ventila 3/2 zatvoreno, monostabilno
Pneumatski radni priključak G1/8
Radni pritisak 0.5 bar...8 bar
Vrsta zaštite IP65
LABS usklađenost VDMA24364-B2-L
Pneumatski priključak 1 G1/8
Pneumatski priključak: 2 G1/8
Pneumatski priključak 3 G1/8
Napomena o materijalu RoHS-usaglašen
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