
Čep
B-M3-S9
Broj dela: 30979

Tehnički list

Karakteristika Vrednost

Veličina posude 10
LABS usklađenost VDMA24364-B1/B2-L
Nominalni obrtni momenat pritezanja 0.48 Nm
Dozvoljeno odstupanje kod obrtnog momenta pritezanja ± 55 %
Težina proizvoda 1 g
Vrsta pričvršćenja Spoljašnji imbus SW4,5

Prorez 0,8 mm
Pneumatski priključak 1 Spoljašnji navoj M3
Napomena o materijalu RoHS-usaglašen
Materijal čepa visokolegirani čelik, nerđajući
Materijal O-prstena Nerđajući čelik
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