
Kućište spojke
EAMK-A-E17-100
Broj dela: 3780305

Tehnički list

Karakteristika Vrednost

Prihvatni prečnik 1 72 mm
Prihvatni prečnik 2 62 mm
Nominalna dužina 49 mm
Ugradni položaj Proizvoljan
LABS usklađenost VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja -10 °C...60 °C
Relativna vlažnost vazduha 0 - 90 %
Temperatura okruženja 10 °C...40 °C
Težina proizvoda 910 g
Napomena o materijalu RoHS-usaglašen
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