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Tehnički list

Karakteristika Vrednost

Opseg radnog pritiska DC 0 V...30 V
Nominalni radni napon DC 24 V
Napomena o opsegu radnog pritiska AC 0 V...30 V
Nominalni radni napon AC 24 V
LABS usklađenost VDMA24364-B2-L
Vrsta zaštite IP30
Napomena o vrsti zaštite u montiranom stanju
Temperatura okruženja -40 °C...80 °C
Napomena o materijalu RoHS-usaglašen
Električni priključak 1, funkcija Strana uređaja u polju
Električni priključak 1, konstrukcija ugaono
Električni priključak 1, vrsta priključka Utičnica
Električni priključak 1, izlaz kablova ravno
Električni priključak 1, tehnika priključivanja Sub-D
Električni priključak 1, broj polova/žica 15
Električni priključak 1, zauzeti polovi/žile 8
Električni priključak 2, funkcija Strana upravljanja
Električni priključak 2, konstrukcija ugaono
Električni priključak 2, vrsta priključka Priključak
Električni priključak 2, izlaz kablova ravno
Električni priključak 2, tehnika priključivanja Sub-D
Električni priključak 2, broj polova/žila 15
Električni priključak 2, zauzeti polovi/žile 8
Električni priključak 2, vrsta pričvršćenja 2x vijka 4-40 UNC-2A
Protokol HIPERFACE
Boja kućišta srebro
Materijal kućišta Metalizirana plastika
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