
Zaštitna ploča
CPX-AB-S-4-M12
Broj dela: 526184

Tehnički list

Karakteristika Vrednost

Težina proizvoda 20 g
Temperatura okruženja -5 °C...50 °C
Relativna vlažnost vazduha nekondenzujući
Vrsta zaštite IP65

IP67
u montiranom stanju
prema IEC 60529

Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK 2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost VDMA24364-B2-L
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