
Objektiv adaptera
SASF-L1-LD-M2
Broj dela: 552829

Tehnički list

Karakteristika Vrednost

Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK 1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost VDMA24364-B2-L
Vrsta zaštite IP66
Temperatura okruženja -30 °C...150 °C
Obrtni momenat pritezanja -0.2 Nm...0.6 Nm
Težina proizvoda 0.5 g
Funkcija sočiva Povećanje dometa

Faktor 4 - u zavisnosti od voda za svetlo
Materijal kućišta Mesing
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