
Ulazni modul
CPX-P-8DE-N
Broj dela: 565933

Tehnički list

Karakteristika Vrednost

Dimenzija Š x D x V (uklj. međublok i priključnu tehniku)
50 mm x 107 mm x 70 mm

Dimenzija mrežice 50 mm
Vrsta pričvršćenja na međubloku CPX-M-GE..
Težina proizvoda 100 g
Temperatura okruženja -5 °C...50 °C
Temperatura skladištenja -20 °C...70 °C
Relativna vlažnost vazduha 95 %

nekondenzujući
Vrsta zaštite u zavisnosti od priključnog bloka
Maks. dužina kabla 200 m
LABS usklađenost VDMA24364-Zona III
Napomena o materijalu RoHS-usaglašen
Materijal kućišta PA-ojačan

PC
LED prikazi 1 zbirna dijagnostika

8 Dijagnostika kanala
8 statusa kanala

Dijagnostika Prekid žice po kanalu
Nepoštovanje granične vrednosti po kanalu
Kratak spoj po kanalu
Greška u parametrisanju

Kontrolni elementi DIL preklopnik
Parametrizacija Format podataka

Vreme odskakanja ulaza po kanalu
Ulazna funkcija za kanal
Rezervna vrednost u slučaju dijagnostike kanala
Vreme produženja signala za svaki kanal
Vreme signala po kanalu
Nadzor granične vrednosti po kanalu
Nadzor kratkog spoja po kanalu
Nadzor parametara
Konguracija brojača po kanalu
gornja granična vrednost po kanalu
donja grančna vrednost za kanal
Nadzor prekida žice po kanalu
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Karakteristika Vrednost

Dodatne funkcije Merenje frekvencije
Funkcija brojača

Nominalni radni napon DC 24 V
Dozvoljene oscilacije napona +/- 25 %
Preostala valovitost 0,4 Vss
Potrošnja sopstvene struje kod nominalnog radnog napona Tip. 75 mA
Premošćenje ispada mreže 20 ms
Zaštita od zamene polova za radni napon
Broj ulaza 8
Karakteristična linija ulaza prema EN 60947-5-6
Preklopni nivo prema EN 60947-5-6
Vreme odskakanja ulaza 3 ms (0 ms, 10 ms, 20 ms mogućnost parametrisanja)
Razdvajanje potencijala kanal - kanal ne
Razdvajanje potencijala kanal - interni bus da
Osigurač (kratak spoj) po kanalu
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