
Priključak
DAMD-PS-M8-16-R1
Broj dela: 650121

Tehnički list

Karakteristika Vrednost

Veličina konstrukcije M8
Na osnovu standarda DIN 6921

EN 1665
Ugradni položaj Proizvoljan
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK 3 - jaka izloženost koroziji
LABS usklađenost VDMA24364-B2-L
Temperatura okruženja -40 °C...150 °C
Težina proizvoda 17 g
Napomena o materijalu RoHS-usaglašen
Materijal pričvršćenja visokolegirani čelik, nerđajući
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