
ัตว ้ตานทานกระแสไฟฟ้า
CACR-S-B12G5-220-PB
หมายเลข ิชน ่สวน: 1072128

แ ่ผน ้ขอ ูมล

ัลกษณะเฉพาะ ูมล ่คา

่ชวงแรง ัดนไฟฟ้า ีทใ ้ชงาน DC 0 V...5 V
ระ ัดบมล ิพษ 3
การป ิฏ ับ ิตตาม ้ขอ ํกาหนดของ ้หองป ิฏ ับ ิตการ VDMA24364-B2-L
ระ ัดบการป้อง ักน IP67
ุอณห ูภ ิมโดยรอบ -25 °C...80 °C
้นาห ันกผ ิลต ัภณ ์ฑ 11.6 g

การเ ืชอม ่ตอไฟฟ้า 4 ิพน
M12x1
ัขว ่ตอตรง

การเ ้ขาร ัหส ัตวเ ืชอม ่ตอ B
ัวส ุดหมายเห ุต เป็นไปตาม ้ขอ ํกาหนด RoHS
ัวส ุด ีทอ ู่ยอา ัศย TPE-U (PU)
ห ้นา ัสม ัผสป ัลก ัวสด ทองเห ืลอง

ปิดทอง
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