
Linear drive
DDLI-40- -
หมายเลข ิชน ่สวน: 1463452

แ ่ผน ้ขอ ูมล

ัลกษณะเฉพาะ ูมล ่คา

ัฮบ 100 mm...2000 mm
Ø ูลก ูสบ 40mm
การ ํทาใ ้หหมาด ๆ แหวน/แ ่ผน ักนกระแทกยาง ืยด ัทงสอง ้ดาน
ํตาแห ่นงการ ิตด ัตง ตาม ้ตองการ

การตรวจ ัจบ ํตาแห ่นง รวมเ ้ขา ักบระบบ ัวด ํตาแห ่นง
แรง ัดนใ ้ชงาน 0.2 MPa...0.8 MPa

2 bar...8 bar
29 psi...116 psi

ง ์ก ัชน การแสดง ู่ค
อ ุนญาต เค ืรองหมาย RCM
เค ืรองหมาย CE ( ูดประกาศเ ีกยว ักบความสอดค ้ลอง) ตาม ํคา ัสง EU EMC

ตามระเ ีบยบ RoHS ของสหภาพ ุยโรป
เค ืรองหมาย UKCA ( ูด ํคาประกาศความสอดค ้ลอง) ตามระเ ีบยบ ้ขอ ับง ัคบของสหราชอาณา ัจกร ํสาห ัรบ EMC

ตามระเ ีบยบ RoHS ของสหราชอาณา ัจกร
ืสอป ิฏ ับ ิตการ ระบบ ัอดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [6:4:4]

หมายเห ุตเ ีกยว ักบ ืสอป ิฏ ับ ิตการ/ควบ ุคม ไ ่มสามารถทา ้นา ัมนไ ้ด
ระ ัดบความ ้ตานทานการ ักดก ่รอน KBK 1 - ความเ ้คน ่ตอการ ักดก ่รอน ่ตา
การป ิฏ ับ ิตตาม ้ขอ ํกาหนดของ ้หองป ิฏ ับ ิตการ VDMA24364-B2-L
ุอณห ูภ ิมโดยรอบ -10 °C...60 °C

แรงตามทฤษ ีฎ ีท 0.6 MPa (6 บา ์ร, 87 psi), แรง ีถบก ัลบ 754 N
แรงตามทฤษ ีฎ ีท 0.6 MPa (6 บา ์ร, 87 psi) ่ลวงห ้นา 754 N
ประเภทของ ัรด พ ้รอม ุอปกร ์ณเส ิรม
พอ ์รทลม G1/4
ัวส ุด ุ้หม โลหะผสมอ ูล ิมเ ีนยม ัดด
ีซล ัวส ุด NBR

TPE-U (PU)
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