
Linear drive unit
SLE-16- -KF-A
หมายเลข ิชน ่สวน: 150090

แ ่ผน ้ขอ ูมล

ัลกษณะเฉพาะ ูมล ่คา

ัฮบ 10 mm...200 mm
Ø ูลก ูสบ 16mm
ุชด ัขบเค ืลอนโหมดการ ํทางาน แอก

การ ํทาใ ้หหมาด ๆ โ ้ชค ัอพ ัลกษณะแ ็ขง
ํตาแห ่นงการ ิตด ัตง ตาม ้ตองการ

แนะ ํนา ู่ค ืมอ ูลกห ุมนเ ีวยน
โครงส ้รางเ ิชงส ้รางสรร ์ค แนะ ํนา
การตรวจ ัจบ ํตาแห ่นง ํสาห ัรบส ิวต ์ชความใก ้ล ิชด

ํสาห ัรบเ ็ซนเซอ ์ร ุอป ันย
แรง ัดนใ ้ชงาน 0.25 MPa...1 MPa

2.5 bar...10 bar
ง ์ก ัชน การแสดง ู่ค
ืสอป ิฏ ับ ิตการ ระบบ ัอดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

หมายเห ุตเ ีกยว ักบ ืสอป ิฏ ับ ิตการ/ควบ ุคม สามารถทา ้นา ัมนไ ้ด ( ํจาเป็น ํสาห ัรบการ ํทางาน ่ตอไป)
ระ ัดบความ ้ตานทานการ ักดก ่รอน KBK 0 - ไ ่ม ีมความเค ีรยดจากการ ักดก ่รอน
การป ิฏ ับ ิตตาม ้ขอ ํกาหนดของ ้หองป ิฏ ับ ิตการ VDMA24364-B2-L
ุอณห ูภ ิมโดยรอบ -20 °C...80 °C

แรงตามทฤษ ีฎ ีท 0.6 MPa (6 บา ์ร, 87 psi), แรง ีถบก ัลบ 104 N
แรงตามทฤษ ีฎ ีท 0.6 MPa (6 บา ์ร, 87 psi) ่ลวงห ้นา 121 N
้ยายมวล ีท ัจงหวะ 0 มม. 230 g

มวลเค ืลอน ีทเ ิพมเ ิตม ่ตอระยะ ัชก 10 มม. 8 g
้นาห ันก ืพนฐาน ีทระยะ ัชก 0 มม. 913 g
้นาห ันกเ ิพมเ ิตม ่ตอระยะ ัชก 10 มม. 13 g

พอ ์รทลม M5
ัวส ุด ุ้หม โลหะผสมอ ูล ิมเ ีนยม ัดด
ีซล ัวส ุด PA
ัวส ุด ีทอ ู่ยอา ัศย อ ูล ิมเ ีนยม
้กาน ูลก ูสบ ัวส ุด เห ็ลกก ้ลาไ ้รส ินม ัอลลอย ์ด ูสง
่ทอทรงกระบอก ัวส ุด เห ็ลกก ้ลาไ ้รส ินม ัอลลอย ์ด ูสง
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