
ป ัลกซอกเกต
MSSD-EB
หมายเลข ิชน ่สวน: 151687

แ ่ผน ้ขอ ูมล

ัลกษณะเฉพาะ ูมล ่คา

ประเภทของ ัรด บนโซ ิลนอย ์ดวา ์ลวพ ้รอมสก ูรกลาง M2.5
ป ัลกไฟ ํทา ุมม
หมายเห ุตเ ีกยว ักบเ ้ตา ัรบเคเ ิบล เปิดประ ุทนไ ้ด 90°
ํตาแห ่นงการ ิตด ัตง ตาม ้ตองการ
้นาห ันกผ ิลต ัภณ ์ฑ 11 g

การเ ืชอม ่ตอไฟฟ้า 3 ิพน
กระป๋อง
ํทา ุมมไ ้ด
ูรป ่ราง C
ตามมาตรฐาน DIN EN 175301-803
ตามมาตรฐาน DIN EN 61984
การออกแบบ ีสเห ีลยม MSEB
การออกแบบ ีสเห ีลยม MSN2

การเ ืชอม ่ตอไฟฟ้า 1 การออกแบบ ีสเห ีลยม
การเ ืชอม ่ตอไฟฟ้า 1, ประเภทการเ ืชอม ่ตอ กระป๋อง
การเ ืชอม ่ตอไฟฟ้า 1, เ ้ตา ัรบสายเคเ ิบล ุมม
การเ ืชอม ่ตอไฟฟ้า 1 ํจานวน ิพน/สายไฟ 3
การเ ืชอม ่ตอไฟฟ้า 2 ัขวสก ูร
่ชวงแรง ัดนไฟฟ้า ีทใ ้ชงาน DC 0 V...300 V
่ชวงแรง ัดนไฟฟ้า ีทใ ้ชงานAC 0 V...250 V
ิพ ักดกระแส ีท 40°C 6 A

ความ ัดง 6 A
ัตว ้ตานทานไฟกระชาก 4 kV

การเ ืชอม ่ตอ ัตว ํนาป้อง ักน จ ุจ ับน
ัขว ่ตอสายเคเ ิบล ห ้นา7

เ ้สน ่ผาน ูศน ์ยกลางของสายเคเ ิบล 6 mm...8 mm
เ ้สน ่ผาน ูศน ์ยกลางของสายเคเ ิบล ีทอ ุนญาต 7.5 mm
ัตว ํนาห ้นา ัตดเ ็ลก ้นอย 0.75 mm²

ห ้นา ัตดการเ ืชอม ่ตอ 0.75 mm²
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ัลกษณะเฉพาะ ูมล ่คา

ระ ัดบการป้อง ักน IP65
ตามมาตรฐาน IEC 60529

หมายเห ุตเ ีกยว ักบระ ัดบการป้อง ักน ในสภาพการ ิตด ัตง
ุอณห ูภ ิมโดยรอบ -45 °C...90 °C

เค ืรองหมาย CE ( ูดประกาศเ ีกยว ักบความสอดค ้ลอง) ตาม ํคา ัสงไฟฟ้าแรง ่ตาของสหภาพ ุยโรป
ตามระเ ีบยบ RoHS ของสหภาพ ุยโรป

เค ืรองหมาย UKCA ( ูด ํคาประกาศความสอดค ้ลอง) ตามระเ ีบยบ RoHS ของสหราชอาณา ัจกร
ตามระเ ีบยบของสหราชอาณา ัจกร ํสาห ัรบ ุอปกร ์ณไฟฟ้า

การป ิฏ ับ ิตตาม ้ขอ ํกาหนดของ ้หองป ิฏ ับ ิตการ VDMA24364-B2-L
ระ ัดบมล ิพษ 3
ัวส ุด ีทอ ู่ยอา ัศย Polymer
ีทอ ู่ยอา ัศย ีส ีส ํดา
ีซล ัวส ุด NBR
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