
Linear drive
DGO-1/2"- -P-A-B
หมายเลข ิชน ่สวน: 15227

แ ่ผน ้ขอ ูมล

ัลกษณะเฉพาะ ูมล ่คา

ัฮบ 0.04 in...157 in
Ø ูลก ูสบ 1/2"
การ ํทาใ ้หหมาด ๆ แหวน/แ ่ผน ักนกระแทกยาง ืยด ัทงสอง ้ดาน
แนะ ํนา ู่ค ืมอการเ ืลอน
แรง ัดนใ ้ชงาน 2 bar...7 bar
ง ์ก ัชน การแสดง ู่ค
ืสอป ิฏ ับ ิตการ ระบบ ัอดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]

หมายเห ุตเ ีกยว ักบ ืสอป ิฏ ับ ิตการ/ควบ ุคม สามารถทา ้นา ัมนไ ้ด ( ํจาเป็น ํสาห ัรบการ ํทางาน ่ตอไป)
การป ิฏ ับ ิตตาม ้ขอ ํกาหนดของ ้หองป ิฏ ับ ิตการ VDMA24364-B2-L
ุอณห ูภ ิมโดยรอบ -20 °C...60 °C

แรงตามทฤษ ีฎ ีท 0.6 MPa (6 บา ์ร, 87 psi), แรง ีถบก ัลบ 68 N
แรงตามทฤษ ีฎ ีท 0.6 MPa (6 บา ์ร, 87 psi) ่ลวงห ้นา 68 N
พอ ์รทลม 10-32UNF-2B
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