
เค ืรองทดสอบเซนเซอ ์ร
SM-TEST-1
หมายเลข ิชน ่สวน: 158481

แ ่ผน ้ขอ ูมล

ัลกษณะเฉพาะ ูมล ่คา

เค ืรองหมาย CE ( ูดประกาศเ ีกยว ักบความสอดค ้ลอง) ตาม ํคา ัสง EU EMC
ุอณห ูภ ิมโดยรอบ 0 °C...40 °C
่ชวงแรง ัดนไฟฟ้า ีทใ ้ชงาน DC 12 V...20 V

แห ่ลง ่จายไฟ แบตเตอ ีรบ ็ลอค 9V ํจานวน 2 ้กอน
ัตว ่บง ีชพ ้รอม LED ีสเ ีขยว

ระ ัดบการป้อง ักน IP20
การป ิฏ ับ ิตตาม ้ขอ ํกาหนดของ ้หองป ิฏ ับ ิตการ VDMA24364-B2-L
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