
Connecting cable
NHSB-A1-10-BLG5-LE5-PU8-2XBB
หมายเลข ิชน ่สวน: 1585794

แ ่ผน ้ขอ ูมล

ัลกษณะเฉพาะ ูมล ่คา

ความยาว ่ทอป้อง ักน 10 m
ํตาแห ่นงการ ิตด ัตง ตาม ้ตองการ

การใ ้ชงานกลางแ ้จง สถาน ีท ีท ีมการป้อง ักนสภาพอากาศ Class C1 ตาม IEC 60654-1
่ชวงแรง ัดนไฟฟ้า ีทใ ้ชงาน DC 0 V...30 V

การป ิฏ ับ ิตตาม ้ขอ ํกาหนดของ ้หองป ิฏ ับ ิตการ VDMA24364 โซน III
ความ ืชน ัสม ัพท ์ธ 5 - 100 %

ควบแ ่นน
ระ ัดบการป้อง ักน IP65

IP67
IP69K
NEMA 4

ุอณห ูภ ิมโดยรอบ -20 °C...60 °C
ุอณห ูภ ิมแวด ้ลอมพ ้รอมการเ ิดนสายเคเ ิบลแบบ ืยดห ุ่ยน -5 °C...60 °C

การเ ืชอม ่ตอไฟฟ้า 1 คอนเนคเตอ ์รแบบตรง 5 ิพน
การเ ืชอม ่ตอไฟฟ้า 2 ปลายเปิด 5 สาย
ืสอป ิฏ ับ ิตการ ระบบ ัอดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

หมายเห ุตเ ีกยว ักบ ืสอป ิฏ ับ ิตการ/ควบ ุคม สามารถทา ้นา ัมนไ ้ด
พอ ์รทลม ํสาห ัรบ ่ทอลมเ ้สน ่ผาน ูศน ์ย ้ดานนอก Ø 8 มม.

ํสาห ัรบ ่ทอลมเ ้สน ่ผาน ูศน ์ย ้ดานนอก Ø 10 มม.
ัรศ ีมการโ ้คงงอของสายเคเ ิบล ัขน ่ตา 100 mm
การประกอบสายเคเ ิบล 5 x 0.75 มม.²
้นาห ันกผ ิลต ัภณ ์ฑ 2500 g
ัวส ุดหมายเห ุต เป็นไปตาม ้ขอ ํกาหนด RoHS
ัวส ุดป้อง ักน ่ทอ ปะ
้ขอ ่ตอเก ีลยว ่ทอป้อง ักน ัวส ุด PA
ัวส ุดปลอกสาย ีพ ีว ีซ
ีซล ัวส ุด TPE
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