
วา ์ลวสไล ์ด ืมอ
VBOH-32-G12
หมายเลข ิชน ่สวน: 1587988

แ ่ผน ้ขอ ูมล

ัลกษณะเฉพาะ ูมล ่คา

ง ์ก ัชนวา ์ลว 3/2 bistable
้ขอ ่ตอลม 1 G1/2
้ขอ ่ตอลม 2 G1/2

ประเภทการ ํดาเ ินนการ ้ดวยตนเอง
ประเภทของ ัรด การ ิตด ัตงสาย

ัขนสก ูรไ ้ด
ัอตราการไหลปก ิต ีท ํกาหนด ( ํทาใ ้หเป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343) 3420 l/min

ความก ้วางปรก ิต 12.1 mm
แรง ัดนใ ้ชงาน -0.095 MPa...1.2 MPa

-0.95 bar...12 bar
ุอณห ูภ ิมโดยรอบ -10 °C...80 °C
ัวส ุด ีทอ ู่ยอา ัศย โลหะผสมอ ูล ิมเ ีนยม ัดด ุชบ ิผวอ ูล ิมเ ีนยม
ืสอป ิฏ ับ ิตการ ระบบ ัอดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

ข ้วาง 45 mm
้ขอ ูมลการใ ้ชงาน โปรด ัขนสก ูรเ ้ขา ักบเก ีลยวทรงกระบอกเ ่ทา ันน

การ ิตด ัตงเก ีลยวเ ีรยวอาจ ํทาใ ้ห ัตวเค ืรองเ ีสยหาย
และ ํทาใ ้หปลอก ิตดห ืรอ ํทางาน ิผดปก ิตไ ้ด

ห ัลกการปิดผ ึนก ่ออน
ํตาแห ่นงการ ิตด ัตง ตาม ้ตองการ

โครงส ้รางเ ิชงส ้รางสรร ์ค ปลอกแขน
ประเภทการกระ ุ้ตน โดยตรง
หมายเห ุตเ ีกยว ักบ ืสอป ิฏ ับ ิตการ/ควบ ุคม สามารถทา ้นา ัมนไ ้ด ( ํจาเป็น ํสาห ัรบการ ํทางาน ่ตอไป)
ระ ัดบความ ้ตานทานการ ักดก ่รอน KBK 2 - การ ัสม ัผส ักบการ ักดก ่รอนในระ ัดบปานกลาง
การป ิฏ ับ ิตตาม ้ขอ ํกาหนดของ ้หองป ิฏ ับ ิตการ VDMA24364-B2-L
ุอณห ูภ ิมปานกลาง -10 °C...80 °C

แรงการกระ ุ้ตน 37 N
้นาห ันกผ ิลต ัภณ ์ฑ 90 g
ุจกเก ีลยว ัวส ุด อะ ูล ิมเ ีนยม ัอลลอย ุชบอโนได ์ซ
ัวส ุดหมายเห ุต เป็นไปตาม ้ขอ ํกาหนด RoHS
ีซล ัวส ุด NBR
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