
Semi-rotary drive
DRRD-16-180-FH-Y9A
หมายเลข ิชน ่สวน: 1644389

แ ่ผน ้ขอ ูมล

ัลกษณะเฉพาะ ูมล ่คา

ขนาด 16
ุมมลดทอน 43 deg
่ชวงการป ัรบ ุมมห ุมน ่ตอ ํตาแห ่นงปิด ้ทาย +10 /-170 องศา
ุมมห ุมน 180 deg

การ ํทาใ ้หหมาด ๆ การ ํทาใ ้หหมาด ๆ ไฮดรอ ิลกภายในปก ิต
ํตาแห ่นงการ ิตด ัตง ตาม ้ตองการ

โครงส ้รางเ ิชงส ้รางสรร ์ค เฟืองและ ัตว ัขบเฟือง
การตรวจ ัจบ ํตาแห ่นง ํสาห ัรบส ิวต ์ชความใก ้ล ิชด
แรง ัดนใ ้ชงาน 0.2 MPa...1 MPa

2 bar...10 bar
ง ์ก ัชน การแสดง ู่ค
ืสอป ิฏ ับ ิตการ ระบบ ัอดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

หมายเห ุตเ ีกยว ักบ ืสอป ิฏ ับ ิตการ/ควบ ุคม สามารถทา ้นา ัมนไ ้ด ( ํจาเป็น ํสาห ัรบการ ํทางาน ่ตอไป)
การป ิฏ ับ ิตตาม ้ขอ ํกาหนดของ ้หองป ิฏ ับ ิตการ VDMA24364 โซน III
ุอณห ูภ ิมโดยรอบ -10 °C...60 °C

แรง ิบดตามทฤษ ีฎ ีท 0.6 MPa (6 บา ์ร, 87 psi) 1.59 Nm
โมเมน ์ตมวล ีทอ ุนญาตของความเ ืฉอย 0.07 kgm²
้นาห ันกผ ิลต ัภณ ์ฑ 650 g

ประเภทของ ัรด ีม ูรทะ ุล
้ดวยเก ีลยวใน

ทางเ ืลอก:
พอ ์รทลม M5
ัวส ุดหมายเห ุต เป็นไปตาม ้ขอ ํกาหนด RoHS

เพลา ัขบ ัวส ุด เห ็ลก ัดด
ัวส ุด ุ้หม โลหะผสมอ ูล ิมเ ีนยม ัดด

อโนได ์ซ
ีซล ัวส ุด NBR

TPE-U (PU)
ัวส ุด ีทอ ู่ยอา ัศย โลหะผสมอ ูล ิมเ ีนยม ัดด

สไล ์ดอโนได ์ซ
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