
ํตาแห ่นงเ ็ซนเซอ ์ร
SMH-S1-HGW10
หมายเลข ิชน ่สวน: 175711

แ ่ผน ้ขอ ูมล

ัลกษณะเฉพาะ ูมล ่คา

ออกแบบ ํสาห ัรบก ิรปเปอ ์ร
เค ืรองหมาย CE ( ูดประกาศเ ีกยว ักบความสอดค ้ลอง) ตาม ํคา ัสง EU EMC

ตามระเ ีบยบ RoHS ของสหภาพ ุยโรป
เค ืรองหมาย UKCA ( ูด ํคาประกาศความสอดค ้ลอง) ตามระเ ีบยบ ้ขอ ับง ัคบของสหราชอาณา ัจกร ํสาห ัรบ EMC

ตามระเ ีบยบ RoHS ของสหราชอาณา ัจกร
ัวส ุดหมายเห ุต เป็นไปตาม ้ขอ ํกาหนด RoHS

การ ัวด ่คา ีทเป ีลยนแปลง ํตาแห ่นง
ห ัลกการ ัวด หอแ ่มเห ็ลก
ุอณห ูภ ิมโดยรอบ 5 °C...60 °C

ความ ้ตานทานไฟฟ้า ัลดวงจร ไ ่ม
เ ิกนการป้อง ักน ไ ่มพ ้รอมใ ้ชงาน
ัสญญาณเอา ์ท ุพต อะนา ็ลอก

การป้อง ักน ัขว ้ยอนก ัลบ ไ ่ม
การเ ืชอม ่ตอไฟฟ้า 1, ประเภทการเ ืชอม ่ตอ สายเคเ ิบลพ ้รอมคอนเนคเตอ ์ร
การเ ืชอม ่ตอไฟฟ้า 1 เทคโนโล ียการเ ืชอม ่ตอ M8x1 A-coded ตามมาตรฐาน EN 61076-2-104
การเ ืชอม ่ตอไฟฟ้า 1 ํจานวน ิพน/สายไฟ 4
ห ้นา ัสม ัผสป ัลก ัวสด ทองเห ืลองปิดทอง
ความยาวสายเคเ ิบล 0.5 m
ีสปลอกสาย ีสเทา
ัวส ุดปลอกสาย TPE-U(PUR)

ประเภทของ ัรด เมา ักบก ิรปเปอ ์ร
ํตาแห ่นงการ ิตด ัตง ตาม ้ตองการ
้นาห ันกผ ิลต ัภณ ์ฑ 20 g
ีทอ ู่ยอา ัศย ีส ีส ํดา
ัวส ุด ีทอ ู่ยอา ัศย ีอพอก ีซเร ิซน

ทองเห ืลอง ุชบ ินกเ ิกล
PUR์

ระ ัดบการป้อง ักน IP65
ระ ัดบความ ้ตานทานการ ักดก ่รอน KBK 2 - การ ัสม ัผส ักบการ ักดก ่รอนในระ ัดบปานกลาง
การป ิฏ ับ ิตตาม ้ขอ ํกาหนดของ ้หองป ิฏ ับ ิตการ VDMA24364-B2-L
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