
ป ่ลอย ัตว ่ชวย
CQO-15
หมายเลข ิชน ่สวน: 175725

แ ่ผน ้ขอ ูมล

ัลกษณะเฉพาะ ูมล ่คา

ขนาดบรร ุจ 1
ระ ัดบความ ้ตานทานการ ักดก ่รอน KBK 2 - การ ัสม ัผส ักบการ ักดก ่รอนในระ ัดบปานกลาง
การป ิฏ ับ ิตตาม ้ขอ ํกาหนดของ ้หองป ิฏ ับ ิตการ VDMA24364 โซน III
ปลอด ัภย ํสาห ัรบอาหาร ูด ้ขอ ูมล ัวส ุดเ ิพมเ ิตม
ุอณห ูภ ิมโดยรอบ -25 °C...70 °C
้นาห ันกผ ิลต ัภณ ์ฑ 2 g
้ขอ ่ตอลม 1 ํสาห ัรบ ่ทอ/ ่ทอลม ้ดานนอก Ø 15 มม.
ัวส ุดหมายเห ุต เป็นไปตาม ้ขอ ํกาหนด RoHS
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