
ุชดวา ์ลว
CPV14-BS-5/3G-1/8
หมายเลข ิชน ่สวน: 176057

แ ่ผน ้ขอ ูมล

ัลกษณะเฉพาะ ูมล ่คา

ง ์ก ัชนวา ์ลว 5/3 ปิดแ ้ลว
การเ ืชอม ่ตอการ ํทางาน ้ดวยลม G1/8
แรง ัดนใ ้ชงาน 2.5 bar...10 bar
ความก ้วางปรก ิต 6 mm
ํตาแห ่นงการ ิตด ัตง ตาม ้ตองการ

แรง ัดนระเ ิบด 30 bar
เป ีลยนเวลาปิด 30 ms
ส ัลบเวลาเปิด 22 ms
ืสอป ิฏ ับ ิตการ ระบบ ัอดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

หมายเห ุตเ ีกยว ักบ ืสอป ิฏ ับ ิตการ/ควบ ุคม สามารถทา ้นา ัมนไ ้ด ( ํจาเป็น ํสาห ัรบการ ํทางาน ่ตอไป)
ักนกระแทก 30 g/11 ms ตามมาตรฐาน EN 60068-2-27

ระ ัดบความ ้ตานทานการ ักดก ่รอน KBK 1 - ความเ ้คน ่ตอการ ักดก ่รอน ่ตา
การป ิฏ ับ ิตตาม ้ขอ ํกาหนดของ ้หองป ิฏ ับ ิตการ VDMA24364-B1/B2-L
ุอณห ูภ ิมปานกลาง -10 °C...60 °C
ุอณห ูภ ิมโดยรอบ -10 °C...60 °C
้นาห ันกผ ิลต ัภณ ์ฑ 190 g

ประเภทของ ัรด ีม ูรทะ ุล
้ขอ ่ตอลม 2 G1/8
ัวส ุดหมายเห ุต เป็นไปตาม ้ขอ ํกาหนด RoHS
ีซล ัวส ุด NBR
ัวส ุด ีทอ ู่ยอา ัศย ัสงกะ ีสห ่ลอ

12 ก.พ. 2568 – อาจ ีมการเป ีลยนแปลง - Festo SE & Co. KG 1/1


