
ัตวกระจายป ัลกหลายขา
MPV-E/A12-M8
หมายเลข ิชน ่สวน: 177670

แ ่ผน ้ขอ ูมล

ัลกษณะเฉพาะ ูมล ่คา

ประเภทของ ัรด ีม ูรทะ ุล
พ ้รอมราง DIN
ทางเ ืลอก:

้นาห ันกผ ิลต ัภณ ์ฑ 120 g
เทคโนโล ียการเ ืชอม ่ตอไฟฟ้า I/O M8

3 ขา
่ชวงแรง ัดนไฟฟ้า ีทใ ้ชงาน DC 10 V...30 V
ํกา ัลงการผ ิลตจ ุจ ับน ่ตอ ่ชอง 1 A

ความ ัดง 4 A
ระ ัดบการป้อง ักน IP65

ในสภาพการ ิตด ัตง
ตามมาตรฐาน IEC 60529

ุอณห ูภ ิมโดยรอบ -20 °C...80 °C
การป ิฏ ับ ิตตาม ้ขอ ํกาหนดของ ้หองป ิฏ ับ ิตการ VDMA24364-B2-L
ัวส ุด ีทอ ู่ยอา ัศย PA6 เส ิรมแรง
ัวส ุด ๊ซอกเ ็กต ทองเห ืลอง
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