
่ทอพลาส ิตก
PQ-PA-12X1,5X3000
หมายเลข ิชน ่สวน: 177728

แ ่ผน ้ขอ ูมล

ัลกษณะเฉพาะ ูมล ่คา

นอก Ø 12 mm
Øภายใน 9 mm
แรง ัดนใ ้ชงาน ึขนอ ู่ย ักบ ุอณห ูภ ิม -0.95 bar...15 bar
การป ิฏ ับ ิตตาม ้ขอ ํกาหนดของ ้หองป ิฏ ับ ิตการ VDMA24364-B1/B2-L
ุอณห ูภ ิมปานกลาง -25 °C...75 °C
ุอณห ูภ ิมโดยรอบ -25 °C...75 °C
้นาห ันก ิสน ้คาตามความยาว 0.051 kg/m
ีส ีส ํดา
ัวส ุด ่ทอ PA
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